RODAMIENTOS DE CLUTCH MAGNETICO (MCB]) NSK
PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO (A/C)

Los rodamientos para clutch magnético NSK (MCB) tienen un disefio Unico que proporciona un sello de alto
desempefio y rigidez (resistencia) al “momento de fuerza” (arranque del compresor) que alarga la vida util del
rodamiento. Los rodamientos de doble hilera de bolas de contacto angular se producen para aplicaciones en clutch
magnético, compresores de A/Cy poleas.

CARACTERISTICAS DE DISENO CONDICIONES
» Sellos de alto desempefio
» Rigidez (resistencia) al momento de fuerza (arranque)

DISENO COMPACTO CONTAMINACION

> Disefio compacto para espacios reducidos

» Grasa de alto desempeno

BENEFICIOS COMPROBADOS

» Mayor durabilidad WT
» Resistente al agua y a la contaminacion “ -

DESGASTE EXPOSICION AL AGUA

CARGA ALTA ALTA TEMPERATURA

> Ideal para clutch de aire acondicionado automotriz
» Mejorado para prevenir la rotacién del anillo exterior y

prevenir falla por estructuras blancas

APLICACIONES

> Automotriz:
= Compresores A/C
m Poleas

® Bombas de agua




RODAMIENTOS DE CLUTCH MAGNETICO (MCB])

NSK

PARA COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO (A/C)

No. parte NSK | Descripcion del producto
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Referencia por

marca del vehiculo

Mitsubishi

BMW, Mercedes,
Jaguar,

Rover, Toyota, Honda

Ford

Chrysler
Suzuki
GM
BMW
Honda

Mitsubishi

Land Rover

Volkswagen

Volkswagen

Audi, Volkswagen,
Volvo

Volkswagen
Volvo

Suzuki

Mercedes-Benz

Jaguar

VW, Rover,
Toyota, Mitsubishi,
Ford

Mitsubishi

Referencia del compresor

Sanden TR70

NACHI 30BG5222-2DSE

Denso 10515C/10PA15C/10PA17A /10PA17C/10517C/10S17E/
10S17F/10520C/10S20E/10S20F/10S20H/10PA17) /10PA15/
10PA17K/TV12/TV14

Toyota 51802600

NACHI 30BG05S5G-2DS
Ford FS10/FX15; Nihon DKV14B
Diesel Kiki DKS16H

NACHI 30BGS1-2NSL

Sanden
NACHI 32BG0551-2DST; Seiko Seiki $S96D1/5596D2
Sanden TRSEQ7/TRSE070/4918U1

NACHI 35BG0557G-2DL, 35BG05S7G-2DST
Koyo DAC 35500020

Sanden SD705, SD706

Visteon HS090R, HS110

NACHI 35BG0557G-2DL

Sanden Scroll/SD6V12/5D706/SD7B10/SDB705/TRF105/TRS090/
TRS105/TRSA12

Delphi CVC Halla FS18/FS20

Visteon HSO90R/HS110

NACHI 35BG5220-2DL; Denso SC08/SC0O8C
Sanden 7SBU17C/PXV16/PXE16

NACHI 35BG5222-2DL
Denso 7SBU16C/7SB16C/6CA17C/6SEUT2/6SEUT2C/PXET6
Delphi CVC165/HU6

NACHI 35BG05516G-2DL

Calsonic CWV615/CWV618/CR14; Denso TM21;

DieselKiki DCW17D/DKV13G/DKV14G/
DKV14D/DKS13/DKS15CH/DKS17D/DKS17E

Sanden SD505/5D507/SD708/SD709/SD5H09/SD7H15/SD7V16/
SD7H13/TR70/TRS090/TRS105/TRF105

Denso 10PA15/17

NACHI 38BG055S6G-2DST2F
Denso 10POSE Denso 9491100-4810

NACHI 40BG0552G-2DS; Denso 10P13C/Sanden
Audi PN 10P17C; Denso 94100-2920

GM/Harrison HT6/HD6/RA4/LTRA/V5/V7

NACHI 40BGS11G-2NSL/40BGS36G-2DST2F
Denso 10P13C/10P13F/10P15C/10P15F
P/N 949100-4850/949100-2710
Mitsubishi MSC90C/MSC90CAS

Calsonic CWV618; Diesel Kiki DKV14C

NACHI 40BGS39G-2DS

www.mx.nsk.com
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